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本商品から一度フランジを取り外して頂き、ヘッドライトへフランジを先に取
り付けます。
予め純正ゴムブーツをLEDヘッドライトに装着し、ヘッドライトへ挿入しま
す。
※純正ゴムブーツは、加工または車種により装着できない場合がございま
す。

光源の明るさが全光束3800Lmとなっておりますが、下向き
だけのLm値は何ルーメンでしょうか。

よくある商品に関するお問い合わせQ＆A
注文コード：68898935
商品名：モノタロウ  LEDヘッドライト  H4 HILOW

Q-1　仕様について

ご回答

光源の明るさが全光束3800Lmとなっておりますが、下向きだけのLm値は何ルーメン
でしょうか。

Q-2　仕様について

ロービーム時のルーメン値は、3500Lm程度となります。ご回答

商品本体に【H4フランジ】が取り付けられていて外れないので、取り外し方を教えて下さ
い。

Q-3　仕様について

バルブユニットのフランジを溝(ガイド)位置まで回すと外れます。
かたい場合は、ライフユニットに一度合わせて回して頂ければ比較的力を
かけずに外せるかと思います。

ご回答


