
型名※1 税抜価格
(円)※2

入力
チャン
ネル数

入力定格 定電流モード (CC) 定抵抗モード (CR) 定電圧モード
(CV)

定電力モード (CP)
入力端子

電圧 電流 電力
Lレンジ Hレンジ Lレンジ Hレンジ Lレンジ Hレンジ
設定電流 設定電流 設定抵抗 設定抵抗 設定電圧 設定電力 設定電力

LW75-151QV7A 245,000 4ch

1~150V

0~15A 0~75W 0~2.5A 0~15A 0.6 Ω ~6k Ω 0.1 Ω ~1k Ω

0.00~150V

0.625~12.5W 3.75~75W 前面 /背面

LW75-151DV7A 175,000 2ch 0~15A 0~75W 0~2.5A 0~15A 0.6 Ω ~6k Ω 0.1 Ω ~1k Ω 0.625~12.5W 3.75~75W 前面 /背面

LW151-151DV7A 203,000 2ch 0~30A 0~150W 0~5A 0~30A 0.3 Ω ~3k Ω 0.05 Ω ~500 Ω 1.25~25W 7.5~150W 前面 /背面

LW301-151SV7A 206,000 1ch 0~30A 0~300W 0~10A 0~30A 0.15 Ω ~1.5k Ω 0.025 Ω ~250 Ω 2.5~50W 15~300W 前面 /背面

LW301-151SV7B 181,000 1ch 0~60A 0~300W 0~10A 0~60A 0.15 Ω ~1.5k Ω 0.025 Ω ~250 Ω 2.5~50W 15~300W 背面のみ


